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Pressão
Piezo, Cerâmica, Diferencial e Hidrostática

A medida de pressão em tanques pressurizados ou tubagens são 
aplicações típicas na indústria. Sendo que na maioria das aplicações se 
trata de segurança, a família Cerabar S foi desenvolvida de acordo com 
a IEC 61508 com duplo compartimento de eletrónicas e disponível para 
aplicações até SIL3. Os sensores de alta precisão e melhor estabilidade 
ao longo do tempo estão disponíveis em versões de Cerâmica, Piezo e 
Diferencial para uma segurança elevada de processo e confiabilidade.

Para medidas até 700bar com turn-down de 100 para 1  e diferentes  
protocolos de comunicação tornam a gama S da Endress+Hauser 
aplicável em todos os segmentos de indústria.

Célula Cerâmica
A célula cerâmica é considerada uma célula “seca”, a pressão do processo atua diretamente na 
membrana de elevada pureza, 99,9%, o que a torna muito robusta quer ao choques de pressão quer 
aos ataques de agentes químicos.  A estabilidade mecânica da membrana é muito elevada o que lhe 
garante uma boa repetibilidade.

Célula Piezo
Nas células piezo a pressão é exercida numa membrana metálica que através de um fluido de 
enchimento transporta a pressão de forma indireta ao sensor piezo resistivo. Em pressões elevadas, 
até 700bar conferem uma melhor performance e menos afetadas pela variação térmica quando 
comparado com os sistemas capilares. Maior resistência ao choque de pressão, chegando a suportar 
cerca de 10x mais pressão do que a sua gama de medida.

Diferenciais
Os diferenciais com capilares e os eletrónicos preenchem 
a gama  de medição de pressão da Endress+Hauser. Em 
destaque, os diferenciais eletrónicos permitem uma maior 
segurança processual tendo em conta que os riscos de 
incerteza gerados pelo meio ambiente, como aquecimento 
dos tradicionais capilares, ou mesmo a posição dos capilares 
são colocados de lado.

Célula Contite™
A célula Contite™ é um desenvolvimento Endress+Hauser 
para as aplicações onde a atmosfera produz de algum 
modo gases ou condensação que podem danificar a 
célula na parte da compensação atmosférica. Com uma 
construção única produz um efeito de proteção à célula de 
medida o que permite uma maior segurança à instalação.
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Temperatura

Registo Componentes

Sensores, Conversores, Multiponto

A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de sensores de temperatura desenvolvendo 
tecnologias para medição nos diferentes setores industriais. A nova linha de termómetros 
iTHERM com elementos de medida com resistência aumentada à vibração StrongSens, e os 
termómetros QuickSens, como os mais rápidos no mercado, a Endress+Hauser abre uma nova 
porta no processo de controlo com tempos de resposta de 1.5 segundos em sensores resistivos.
Por outro lado o gabinete TES Temperature Engineering Solutions apresentam soluções para 
os pontos de medição de temperatura mais exigentes quer a nível de medição quer a nível de 
segurança de processo. 
A Endress+Hauser produz os mais sofisticados transmissores de temperatura do mercado, com os 
mais diversos protocolos de comunicação e nível de segurança até SIL3.

A Endress+Hauser oferece uma vasta gama de registadores 
digitais com diferentes pacotes matemáticos onde 
destacamos os calculadores de energia para soluções 
avançadas de registo e cálculo.

Indicadores de campo ou de montagem em quadro, 
barreiras de isolamento galvânico, fontes de alimentação, 
contadores de energia, PDA´s industriais com os mais 
diversos protocolos de comunicação e normas de segurança.
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O E-direct complementa a tradicional gama de soluções da Endress+Hauser. Alguns instrumentos 
não requerem uma consulta detalhada acerca de preços e detalhes de aplicação; é aí que o E-direct 
pode ajudar, como canal de vendas rápido, eficaz e direto.
www.e-direct.endress.com/pt/pt

Gestão de Projetos
A Endress+Hauser coloca ao seu dispor múltiplos meios e ações no desenvolvimento dos seus 
trabalhos, respondendo de acordo com o nível de exigência de cada cliente. Respeitamos todos 
os padrões de documentação requeridos. Como consequência os resultados dos projetos são 
otimizados, ganhando assim em tempo e eficiência.

Monitorização de Energia
Soluções para monitorização de energia em utilidades, visando a redução de custos e a identifi-
cação de potenciais de economia, através do controlo de indicadores.

Soluções para monitorização de ar comprimido, vapor, refrigeração e aquecimento, onde incluí-
mos instrumentação, softwares e serviços para desenvolvimento e planeamento de certificação 
ISO50001.

Soluções
WirelessHART
Utilizando a tecnologia WirelessHART com o adaptador Endress+Hauser, é possível transformar 
qualquer equipamento num sistema sem fios. O próprio adaptador alimenta o instrumento a dois 
fios enviando as variáveis de medição sem nenhum cabo, facilitando a instalação da instrumentação 
em locais de difícil acesso com redução de custos. O gateway Fieldgate WirelessHART da 
Endress+Hauser permitem fazer o upgrade dos instrumentos 4…20mA (HART ou analógico) 
em instrumentos WirelessHART. Os dados do processo e diagnósticos dos instrumentos são 
disponibilizados à rede de comunicação. Isto permite otimizar o uso dos instrumentos existentes na 
base instalada, significando um grande avanço na transparência e disponibilidade da fábrica.


